
Cable Accessories

CAM12.A8Z-11273351
Article Number: 11273351

Vue d'ensemble

■ Câble adaptateurM12 IO-Link pour la connexion d'appareils à connec-

teur M12 8 broches avec chaque maître IO-Link habituel
■ Pour un paramétrage rapide et simple des appareils
■ Adapté aux codeurs sans roulement EB260

Caractéristiques techniques

Side A

Head A: Connection M12

Head A: Angle cable outlet 0°

Head A: Gender Female

Head A: Coding A

Head A: No. of poles 8

Head A: Width across flats AF13

Head A: Tightening torque 0,6 Nm

Head A: Knurled nut mate-

rial

Zinc-pressure die casting, surface Ni

Head A: Body color Black

Side B

Head B: Connection M12

Head B: Cable outlet to in-

lay

0°

Head B: Coding A

Head B: No. of poles 4

Head B: Width across flats AF13

Head B: Tightening torque 0,6 Nm

Head B: Knurled nut mate-

rial

Zinc-pressure die casting, surface Ni

Head B: Body color Black

Cables

Cable length 300 mm

Cables

Shielded No

AWG 24

External sheath: Material PVC

External sheath: Color Black

Wire cross section 0,25 mm²

Cable

Shielded No

Cable length 300 mm

AWG 24

External sheath: Material PVC

Paired stranding No

Wire cross section 0,25 mm²

External sheath: Color Black

Données électriques

Operating voltage 30 V AC/DC 0

Operating current per

contact

2 A

Données mécaniques

Head A: Degree of protec-

tion

IP67

Conditions ambiantes

Temperature range (mo-

bile)

- 25 ...+ 80 °C

Temperature range (fixed) - 40 ...+ 80 °C

2
0
2
4
-1
1
-1
9

L
e
s
c
a
ra
c
té
ri
s
ti
q
u
e
s
d
u
p
ro
d
u
it
e
t
le
s
d
o
n
n
é
e
s
te
c
h
n
iq
u
e
s
s
p
é
c
if
ié
e
s
n
'e
x
p
ri
m
e
n
t
o
u
n
'im

p
liq
u
e
n
t
a
u
c
u
n
e
g
a
ra
n
ti
e
.
T
o
u
te

m
o
d
if
ic
a
ti
o
n
te
c
h
n
iq
u
e
ré
s
e
rv
é
e
.

www.baumer.com Fiche technique – CAM12.A8Z-11273351 Page 1 sur 2

https://www.baumer.com/p/91876


Cable Accessories

CAM12.A8Z-11273351
Article Number: 11273351

Side A

Technical drawing

Side B

Technical drawing

Schéma de raccordement
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