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Flllstands- / Leckagesensoren

FFAK 17PTD1002/L

Fillstands- / Leckagesensoren
Artikelnummer: 10229683

Auf einen Blick

= Fllstandssensor
= |R-Diode gepulst
= PNP

= Potentiometer, 15 Umdr.

= Kabel 3-Pol, 2 m
= 65°C
= |P67

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. Technische Anderungen vorbehalten.

Abbildung &hnlich
cus
Technische Daten
Allgemeine Daten Elektrische Daten
Funktion Fullstandssensor Ausgangsschaltung PNP
Lichtquelle IR-Diode gepulst Ausgangsstrom <200 mA
Nenndruck (Fihlerspitze) 10 bar Kurzschlussfest Nein
Ausgangsanzeige LED gelb Verpolungsfest Ja, Vs zu GND
Empfindlichkeitseinstel- Potentiometer, 15 Umdr. Mechanische Daten
lung Breite / Durchmesser 30 mm
Wellenlange 880 nm Hohe / Lange 81,5 mm
Messweise Medienberiihrend Gewinde G 3/8"
Elektrische Daten Bauform Zylindrisch
Betriebsspannungsbereich 10...30VDC Material Fihlerspitze Polysulfon
+Vs N .
st fnah 15 mA Gehéausematerial Polysulfon
romaufnahme max. m

(ohne Last) Anschlussart - Kabel 3-Pol, 2 m
Spannungsabfall Vd <2VDC Umg‘ebungsbedlngungen
Schaltfunktion Schliesser (NO) Arbeitstemperatur 0..+65°C

Schutzart IP 67
Bemerkungen
= Getaucht geschalten
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