
Befestigung Vollwellen-Drehgeber

Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch

Artikelnummer: 10125051

Auf einen Blick

■ Glasfaserverstärkter Kunststoff
■ Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
■ Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau

Technische Daten

Technische Daten

Betriebstemperatur -40...+120 °C

Technische Daten

Masse ca. 63 g

Werkstoff Fortron 1140 L4, schwarz

Beschreibung

Montagewinkel inklusive Befestigungsschrauben für Drehgeber mit

Klemmflansch und Befestigungsbohrung M3.

Lieferumfang

1x Montagewinkel, 3x Zylinderschraube M3x12 ISO 4762-A2, 3x Fä-

cherscheibe J3,2 A2 DIN 6798
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Abmessungen
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Montagezeichnung

ISO 7089 M3

3 x M3x12 - 8.8
(1.2Nm)
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